General Description

DNA pcDNA3.1/Zeo” (+)
Entire molecule length: 5015 bp

Restriction Map

¢ Invitrogenr

life technologies

Enzyme

# of cuts

Positions

Aatl

2055

Aatll

(>N =N

376 429 512 698
2231 5015

Acc65I

918

Accl

Ay RN

34 2820 2827 5015

Acil

62 309 337 349 363
530 621(c) 654(c)
758 779(c) 979(c)
983 1012 1238(c)
1262(c) 1311(c)
1325(c) 1328(c) 1356
1383 1904 1916
1925 1937 1947
1958 2004 2219
2239(c) 2338(c)
2390(c) 2493(c) 2585
2588 2654(c) 2890
2993 3049(c) 3059(c)
3083 3126(c) 3133(c)
3154(c) 3245 3273
3400 3419 3540
3650(c) 3785 3794(c)
4156 4247 4438(c)
4484 4605(c) 4649
4726 4835 4934(c)
4981

Acsl

N

128 953 1712 2739

Acyl

373 426 509 695
2228 2447 2630
4630 5012

Aflll

909

Afllll

NNy RN

229 2115 2559 3200

Alul

136 817 892 914 926
1275 1442 1699
2020 2074 2084
2403 2704 2837
2843 2865 2960
3024 3142 3368
3504 3761 4282
4382 4445

Alw44l

2530 3514 4760

Alwl

13 16(c) 925(c) 938
2110 2637(c) 2666
3761(c) 3847(c) 3849
3945(c) 3946 4409(c)
4726 4730(c)

AlwNI

813616




Aosl 114315

Apal 111002

Apall 3 | 2530 3514 4760

Apol 41128 953 1712 2739

Asel 7 | 258 863 1726 2127
2971 3030 4265

Asnl 7 | 258 863 1726 2127
2971 3030 4265

Asp700 2 | 1727 4692

Asp718 11918

AspEl 114093

AspHI 7 | 819 928 2216 2534
3518 4679 4764

Aval 4 | 986 2077 2263 2273

Avall 6 | 2252 2307 2340
2346 4231 4453

Avill 114315

Avrll 1] 2056

BamHI 11930

Banl 71716918 1094 1488
2355 2944 4041

Banll 51 819928 1002 1247
1283

BbrPI 2| 2116 2562

Bbsl 111218

Bbvl 13 | 188(c) 1359 2493
2713 3011(c) 3092(c)
3110(c) 3529(c) 3619
3622 3828 4131(c)
4522

Begl 1| 4632

Bcll 211016 2107

Bfal 15 | 251 830 897 937 993
1038 1284 1376
2057 2774 2834
2838 3695 3948
4283

Bfrl 11909

Bgll 5| 341 463 534 2490
4213

Bglll 1113

Binl 1] 2056

Bmyl 10 | 819 928 1002 1247
1283 2216 2534
3518 4679 4764

Bpml 3 | 2632(c) 2689 4163(c)

BpuAl 111218

BsaAl 4 | 591 1529 2116 2562

BsaHI 9 | 373 426 509 695
2228 2447 2630
4630 5012

Bsal 2 | 877(c) 4154(c)

BsaJl 17 | 611 1086 1767 1776

1840 1963 1998




2056 2077 2183
2273 2369 2375
2485 2543 2939
3360

BsaW|

2208 3406 3553
4384

BsiEl

983 2243 2259 2519
3116 3540 4463
4612

BsiHKAI

819 928 2216 2534
3518 4679 4764

BsiYI

15

300 1310 1636 1781
1964 2349 2375
2376 2381 2655
3048 3222 3240
3406 3685

Bsill

15

300 1310 1636 1781
1964 2349 2375
2376 2381 2655
3048 3222 3240
3406 3685

BsmAl

685 877(c) 4154(c)
4930

BsmFlI

426 577 745 1749(c)
1822(c) 1886(c) 2290
2326 2458 2641

Bsml

2769(c)

Bsp120I

998

Bsp1286l

819 928 1002 1247
1283 2216 2534
3518 4679 4764

BspHI

3920 4928

BspWI

198 341 463 495 534
627 651 1235 1259
1320 1322 1364

1391 1421 1778
1801 1873 1924
2003 2009 2220
2490 2944 2988
3072 3139 3253
3825 4213

BsrBI

985(c) 1385(c) 2239
2892(c) 3133 4934

BsrDI

N

4154 4328(c)

BsrFI

1424 2258 2299
2457 2518 2632
4173

Bsrl

16

75(c) 546(c) 853
942(c) 1618 1941(c)
2198(c) 3000(c) 3608
3621 3733(c) 4139(c)
4257(c) 4300(c) 4569
4739(c)

BssHII

2221

Bst11071

2821




BstNI

16

341 534 1088 1769
1778 1825 1842
2344 2350 2371
2376 2395 2940
3228 3349 3362

BstUI

22

121 209 231 311
1301 1325 1345
1721 2221 2223
2225 2338 2390
2510 2654 3047
3049 3247 3828
4158 4651 4983

BstXI

949 975

BstYI

13 930 2102 2658
3841 3852 3938
3950 4718 4735

Cfol

27

121 201 1303 1316
1325 1347 1373
1381 2223 2225
2338 2390 2510
2654 2984 3049
3077 3110 3380
3447 3547 3721
3830 4223 4316
4653 4985

Cfr10l

1424 2258 2299
2457 2518 2632
4173

Csp6l

11

44 214 469 494 549
582 633 790 919
2406 4572

Ddel

10

40 110 181 1148
1257 2016 3475
3884 4050 4590

Dpnl

23

715239321018
2104 2109 2473
2644 2660 3768
3843 3854 3862
3940 3952 4057
4398 4416 4462
4720 4737 4773

Dpnll

23

51321930 1016
2102 2107 2471
2642 2658 3766
3841 3852 3860
3938 3950 4055
4396 4414 4460
4718 4735 4771

Dral

905 1007 3959 3978
4670

Drall

998

Dralll

1532 2538

Drdl

1576 3308

Dsal

611 1963 2183 2485

DsaV

OIBININ|—=

339 532 1086 1767




1776 1823 1840
2076 2077 2272
2273 2309 2342
2348 2369 2374
2393 2441 2452
2513 2624 2938
3226 3347 3360
3578 4274 4625

Eael

~

980 2186 2459 2516
2540 3039 4481

Eagl

980 2516

Eam1105I

4093

Earl

3084 4888

Ecl136lI

817 926

EclXI

980 2516

Eco571

3748 4760(c)

Eco0109I

998

EcoRlI

953

EcoRlI

D= =2 ININININ=N

—_

339 532 1086 1767
1776 1823 1840
2342 2348 2369
2374 2393 2938
3226 3347 3360

EcoRV

965

Fnu4HI

62 202 980 983 1312
1326 1348 2004
2391 2482 2588
2702 3025 3106
3124 3127 3245
3400 3543 3608
3611 3817 4145
4484 4511 4606
4835

FnuDlI

22

121 209 231 311
1301 1325 1345
1721 2221 2223
2225 2338 2390
2510 2654 3047
3049 3247 3828
4158 4651 4983

Fokl

1247 1442(c) 1907(c)
2652 4059(c) 4240(c)
4527(c)

Fse |

2461

Fsel

2459

Fspl

4315

Haell

Dlajal—a

1374 1382 3078
3448

Haelll

25

220 335 528 982
1000 1537 1679
1997 2003 2055
2188 2374 2393
2457 2461 2518
2542 3041 3215
3226 3244 3678




4136 4216 4483

Hgal

777 2455 2638 3311
3889 4619(c)

HgiAl

819 928 2216 2534
3518 4679 4764

Hhal

27

121 201 1303 1316
1325 1347 1373
1381 2223 2225
2338 2390 2510
2654 2984 3049
3077 3110 3380
3447 3547 3721
3830 4223 4316
4653 4985

HinP1l

27

119 199 1301 1314
1323 1345 1371
1379 2221 2223
2336 2388 2508
2652 2982 3047
3075 3108 3378
3445 3545 3719
3828 4221 4314
4651 4983

Hincll

1352352121 2195
2828

Hindll

1352352121 2195
2828

Hindlll

912

Hinfl

36 174 661 870 989
1577 1599 2578
2615 3035 3100
3175 3571 4088

Hpall

26

1425 2078 2209
2234 2259 2274
2300 2310 2359
2442 2453 2458
2515 2519 2625
2633 2918 3407
3554 3580 3770
4174 4208 4275
4385 4627

Hphl

627 1529 2181
2208(c) 3936(c)
4163(c) 4579 4785(c)
4820

Ital

27

62 202 980 983 1312
1326 1348 2004
2391 2482 2588
2702 3025 3106
3124 3127 3245
3400 3543 3608
3611 3817 4145
4484 4511 4606
4835

Kpnl

922




Ksp632I

3084 4888

Mael

251 830 897 937 993
1038 1284 1376
2057 2774 2834
2838 3695 3948
4283

Maell

18

373 385 426 509 590
695 1418 1528 1571
1583 2115 2228
2318 2561 3903
4319 4692 5012

Maelll

15

312 399 748 1339
1351 2319 2713
3556 3619 3735
4018 4349 4407
4560 4748

Mbol

23

51321930 1016
2102 2107 2471
2642 2658 3766
3841 3852 3860
3938 3950 4055
4396 4414 4460
4718 4735 4771

Mboll

10

183 1223 1390(c)
2667(c) 3071(c) 3862
3933(c) 4688(c)
4766(c) 4875(c)

Mcrl

983 2243 2259 2519
3116 3540 4463
4612

Mfel

162

Miul

229

MIuNI

2188

Mnll

N|=|—a|—

96(c) 792(c) 989(c)
1033 1075 1120(c)
1195(c) 1252(c) 1502
1987(c) 1993(c) 2017
2023 2030(c) 2033(c)
2045(c) 2165(c)
2280(c) 2415(c) 2460
2538(c) 2656 2841
3049(c) 3099 3308(c)
3382 3632(c) 4032(c)
4113(c) 4260 4466

Mscl

2188

Msel

70 132 258 863 904
910 1006 1319 1590
1688 1705 1716
1726 2127 2971
3030 3906 3958
3963 3977 4030
4265 4304 4669

MslI

616 4345 4504 4863

MspA1l

[ E

1014 1275 3024
3542 3787 4728




Mspl

26

1425 2078 2209
2234 2259 2274
2300 2310 2359
2442 2453 2458
2515 2519 2625
2633 2918 3407
3554 3580 3770
4174 4208 4275
4385 4627

Munl

162

Mval

341 534 1088 1769
1778 1825 1842
2344 2350 2371
2376 2395 2940
3228 3349 3362

Mvnl

22

121 209 231 311
1301 1325 1345
1721 2221 2223
2225 2338 2390
2510 2654 3047
3049 3247 3828
4158 4651 4983

Mwol

29

198 341 463 495 534
627 651 1235 1259
1320 1322 1364

1391 1421 1778
1801 1873 1924
2003 2009 2220
2490 2944 2988
3072 3139 3253
3825 4213

Nael

1426 2459 2520
2634

Ncil

12

2078 2079 2274
2275 2311 2443
2454 2515 2626
3580 4276 4627

Ncol

611 1963 2183

Ndel

485

Ndell

51321930 1016
2102 2107 2471
2642 2658 3766
3841 3852 3860
3938 3950 4055
4396 4414 4460
4718 4735 4771

NgoMI

1424 2457 2518
2632

Nhel

896

Nlalll

171 555 615 1229
1804 1876 1967
2187 2466 2667
2815 2858 3204
3924 4415 4425
4503 4539 4932




NlalVv 18 | 718 920 932 1000
1096 1469 1490
1773 1846 2357
2946 3232 3271
4043 4137 4178
4389 4979

Notl 1| 980

Nrul 1| 209

Nsil 2 | 1806 1878

Nspl 4 | 1229 1804 1876
3204

PaeR7I 1| 986

Plel 9 | 30(c) 655(c) 864(c)
997 1585 1593(c)
3094(c) 3579 4082(c)

PmacCl 2 | 2116 2562

Pmel 2 | 905 1007

Pmill 2 | 2116 2562

Ppu10l 2 | 1802 1874

Psp1406l 2 | 4319 4692

Pstl 1] 962

Pvul 1| 4463

Pvull 2 | 1275 3024

Rcal 2 | 3920 4928

Rsal 11 | 45215 470 495 550
583 634 791 920
2407 4573

Sacl 2 | 819 928

Sall 3| 332826 5014

Sapl 1 | 3084

Sau3Al 23 51321930 1016
2102 2107 2471
2642 2658 3766
3841 3852 3860
3938 3950 4055
4396 4414 4460
4718 4735 4771

Sau96l 15 | 218 334 527 998 999
1535 2252 2307
2340 2346 2455
4135 4214 4231
4453

Scal 1| 4573

ScrFl 28 | 341 534 1088 1769
1778 1825 1842
2078 2079 2274
2275 2311 2344
2350 2371 2376
2395 2443 2454
2515 2626 2940
3228 3349 3362
3580 4276 4627

SexAl 2 | 1823 2348

SfaNI 12 | 48(c) 608(c) 1145




1225(c) 1464 1813
1885 2741 3297
4349 4540(c) 4789
876 958 1306 3465
3656 4334

2299

2079 2275

591

2530 3514 4760
250 936

1229 1804 1876
4897

2055

611 1963 2056 2183
34 857 987 1025
1494 2243 2576
2827 3300 4744
5015

THil 5 | 174 2578 2615 3035
3175

Thal 22 | 121 209 231 311
1301 1325 1345
1721 2221 2223
2225 2338 2390
2510 2654 3047
3049 3247 3828
4158 4651 4983
Truol 24 | 70 132 258 863 904
910 1006 1319 1590
1688 1705 1716
1726 2127 2971
3030 3906 3958
3963 3977 4030
4265 4304 4669
Tsp509I 20 | 128 162 269 860 953
1131 1712 1723
1727 1810 1882
1974 2124 2739
2880 2897 2972
3960 4266 4521
Xbal 1992

Xhol 1| 986

Xholl 10 | 13 930 2102 2658
3841 3852 3938
3950 4718 4735
Xmal 2077 2273

Xmalll 2 | 980 2516

Xmnl 2 [ 1727 4692

Sfcl

»

SgrAl
Smal
SnaBl
Snol
Spel
Sphl
Sspl
Stul
Styl
Taql

ANl lWwINWI=AIN]—

N

N

No cuts: Acclll, Agel, Ascl, Aspl, Asull, Bpul 1021, BsaBI, BseAl, Bsgl, BsiWI, BsmBI, BspDI, BspEI,
BspMI, BsrGI, BstBI, BstEII, Bsu36l, Celll, Clal, Csp45I, Eco47111, EcoNI, Ehel, Esp3I, Espl, Hpal, KasI, Kspl,
Maml, Mrol, Narl, NspV, Pacl, PfIMI, PinAl, PpuMI, Psh A1, Rsrll, Sacll, Sfil, Sful, Srfl, SspBI, Swal, Tth111I,
Van91l, Xcml, cspl



